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構造図

パッキンセットリスト
名称 材質 備考番号

ステンレス鋼

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

クッションニードル

チェックパッキン

チェックガスケット

ニードルガスケット

ピストンパッキン

ロッドパッキン

チューブガスケット

12

13

14

15

!6

!7

!8

左記番号!6, !7, !8
とグリースパック
のセット

交換部品／パッキンセット
手配番号 内容チューブ内径（mm）

RQB20-PS
RQB25-PS
RQB32-PS
RQB40-PS
RQB50-PS
RQB63-PS
RQB80-PS
RQB100-PS

20
25
32
40
50
63
80

100

※番号はホームページWEBカタログ RQシリーズの構造図と同じになっています。

※パッキンセットは!6、!7、!8が1セットとなっておりますので各チュー
ブ内径の手配番号にて手配してください。
※パッキンセットにはグリースパック（10g）が付属されます。
　グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。
　グリース品番：GR-L-005（5g）, GR-L-010（10g）

ø20～ø40 ø50～ø100

12～15は交換不可部
品ですので、パッキン
セットには含まれま
せん。

A部詳細

!4 !3 !2 !5

A部A部

RQ Series ø20, ø25, ø32, ø40 
ø50, ø63, ø80, ø100

エアクッション付薄形シリンダ

交換要領は
P.387
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